Mit dem EL100 können bis zu 10 PDO’s gesendet und empfangen werden. Es ist allerdings zu beachten, dass die Variablen, die als PDO verschickt/empfangen werden, von Hand in die Variablenliste eingetragen werden müssen und auch einen bestimmten Namen haben müssen. 
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Die Variablen müssen wie folgt benannt sein:


PDOxxx.O0



(xxx = CAN ID, O(tto)0(null)

Des Weiteren müssen die PDO-Kanäle angelegt werden. Das geschieht direkt unter dem Kanal unter den Eigenschaftsseiten (Menü unten) und dem Menüpunkt spezifisch:
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Dort muss lediglich die CAN ID und die Richtung (TX oder RX) eingestellt werden. Dabei wird die Richtung aus Sicht des Panels gesehen, d.h. TX – EL 100 sendet den PDO und RX – EL 100 empfängt ein PDO.

Die weitere „Verarbeitung“ der Variablen findet wie gewohnt statt, d.h. einfache Zuweisung der Variablen mittels VWItem. 
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Es können nicht nur Werte gesendet bzw. empfangen werden, sondern auch einzelne Bits. Wichtig z.B. für eine schnelle Hand-Bedienung mittels Jog-Tasten. 
